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No. Definition Data Unit Remarks

1 Produto TEFC, 3-phase, squirrel cage induction motor

2 Código do produto 3GBP202410-ADG Calc. ref. 160520_Rebe52 

3 Tipo/Carcaça M3BP 200MLA 4

4 Forma construtiva IM1001, B3

5 Potência nominal PN 30 kW

6 Fator de serviço 1.15

7 Regime de serviço S1(IEC) 100%

8 Tensão nominal UN 440VD/380VYY/220VDD  ± 5 % (IEC 60034-1)

9 Frequência nominal fN 60 Hz  ± 2 % (IEC 60034-1)

10 Rotação nominal nN 1781 r/min

11 Corrente nominal IN 50,4/58,2/100 A

12 Corrente a vazio 17.6 A

13 Corrente de partida Ip/IN                                                   7.6 Meet IEC 60034-12, N,(H at 60 Hz) 

14 Torque nominal TN 161 Nm

15 Torque de partida TS/TN 3.2

16 Torque máximo Tmax/TN 3.4

17 Torque mínimo Tmin/TN 2,5

18 Rotação no torque mínimo r/min

Características da carga (NBR 17094-1) Carga % Rendimento % Fator de Potência

19 100 94.1 0.85

20 75 94.1 0.81

21 50 93.5 0.72

22 Class. Rendimento IR3

23 Tempo máximo partida (quente) 15 s

24 Tempo máximo partida (frio) 27 s

25 Classe de isolação / Classe de temperatura F / B

26 Temperatura ambiente 40 °C

27 Altura 1000 m.a.s.l.

28 Grau de proteção IP55

29 Sistema de refrigeração IC411 self ventilated

30 Mancais DE/NDE 6312/C3 - 6210/C3

31 Type of Grease

32 Nível de ruído (dB(A) 1m) 70 dB(A) at load

33 Moment of inertia J = ¼ GD2 0,385 kg-m2

34 Balanceamento 1/2 chaveta
35 Classe de vibração Grau A
36 Posição da caixa de ligação Topo
37 Placa de Identificação Sim
38 Termistor PTC no enrolamento Sim, 3 sem série, 150°C
39 Direção de rotação Bi-direcional
40 Peso total do rotor 78 kg

41 Peso total do motor 292 kg

42 Classificação de área Área segura
Categoria N
Material da carcaça Ferro Fundido

43 Material da caixa de ligação Ferro Fundido
44 Garantia 3 anos
45 Cor Azul Munsell 8B 4.5/3.25

Ex-motors 

46

47 

48

Option  Variant Codes / Definition

49 +209 Non-standard voltage or frequency, (special winding)

50 +142 Manilla connection. 

51

52

Remarks:

Dados baseados em 11/09/2019

Todos os dados estão sujeitos à tolerância de acordo com a IEC
Valores garantidos necessários
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Produto TEFC, 3-phase, squirrel cage induction motor

Tipo/Carcaça M3BP 200MLA 4 Calc. ref. 160520_Rebe52

Código do produto 3GBP202410-ADG

Potência nominal PN 30 kW

Regime de serviço S1(IEC) 100%

Tensão (V) 440 Corrente A 50.4 Power factor at PN 0.85

Frequência (Hz) 60 Rotação (r/min) 1781 Rendimento (%) na PN94.1

Características da carga  (NBR 17094-1)
Dados baseados em 11/09/2019

Todos os dados estão sujeitos à tolerância de acordo com a IEC
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Corrente Fator de Potência

0.358333 0.053735

0.05 0.367517 0.15922

0.1 0.377852 0.261654

0.15 0.390491 0.357988

0.2 0.406584 Rendimento 0.445171

0.25 0.427283 0.9 0.520154

0.3 0.453363 0.920003 0.580816

0.35 0.48408 0.930885 0.628764

0.4 0.51832 0.93527 0.66653

0.45 0.55495 0.93577 0.69666

0.5 0.59287 0.935 0.72169

0.55 0.63116 0.93509 0.74374

0.6 0.66977 0.93613 0.76331
0.65 0.70887 0.93773 0.7805

0.7 0.74861 0.93949 0.79538
0.75 0.78916 0.941 0.80806

0.8 0.83065 0.94195 0.81866

0.85 0.87301 0.94235 0.82747
0.9 0.91617 0.94227 0.83482

0.95 0.96004 0.94179 0.84103
1 1.00452 0.941 0.84645

1.05 1.04954 0.93997 0.85135
1.1 1.09498 0.93876 0.85588

1.15 1.14074 0.93741 0.86012
1.2 1.18672 0.93597 0.86418

1.25 1.2328 0.93448 0.86814


